
Csőcsapok Rugóacél
Horganyzott sárga passzivált
10X50MM
Cikkszám 39680.100.050

Márka -

UBB 950359889140

UNSPSC 31163204

EAN 8715492822987

csom. 10 Csak bontatlan
csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 10 mm

Hossz 50 mm

Anyag Rugóacél

Felületkezelés Horganyzott sárga
passzivált

Info Warning:
electroplating of
these products may
cause hydrogen
embrittlement.

Szabványok

Műszaki specifikációk

D (mm) 10

Névleges mérethez
D hüvelyk

1.75

Névleges mérethez
D mm

45

L (mm) 50

Műszaki rajz


